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Änderungen vorbehalten

WÄLZLEISTE

Hinweis:
Die Wälzleisten bieten eine verdoppelte Tragkraft. Sie ermöglichen eine 
linear exakte Verschiebung des Werkzeuges.
Die Wälzleisten können im Gegensatz zu Kugelleisten auch in Werkzeug-
grundplatten (über-Kopf-Einbau) verwendet werden.

* T-Nuten sind nicht unbedingt erforderlich.

Tragfähigkeit  Rollen Rollen      
Bestell-Nummer a m [daN] L anzahl durchmesser f b* c* h x y
2198.44.18.105 18 150 105 3 10 1,5 30 12 30 35 14,5
2198.44.18.140 18 200 140 4 10 1,5 30 12 30 35 14,5
2198.44.18.175 18 250 175 5 10 1,5 30 12 30 35 14,5
2198.44.18.210 18 300 210 6 10 1,5 30 12 30 35 14,5
2198.44.18.280 18 400 280 8 10 1,5 30 12 30 35 14,5
2198.44.18.350 18 500 350 10 10 1,5 30 12 30 35 14,5
2198.44.22.120 22 240 120 3 13 1,5 37 16 38 40 14,5
2198.44.22.160 22 320 160 4 13 1,5 37 16 38 40 14,5
2198.44.22.200 22 400 200 5 13 1,5 37 16 38 40 14,5
2198.44.22.240 22 480 240 6 13 1,5 37 16 38 40 14,5
2198.44.22.320 22 640 320 8 13 1,5 37 16 38 40 14,5
2198.44.22.400 22 800 400 10 13 1,5 37 16 38 40 14,5
2198.44.28.135 28 380 135 3 16 1,5 46 20 48 45 19
2198.44.28.180 28 500 180 4 16 1,5 46 20 48 45 19
2198.44.28.225 28 630 225 5 16 1,5 46 20 48 45 19
2198.44.28.270 28 750 270 6 16 1,5 46 20 48 45 19
2198.44.28.360 28 1000 360 8 16 1,5 46 20 48 45 19
2198.44.28.450 28 1250 450 10 16 1,5 46 20 48 45 19
2198.44.36.150 36 600 150 3 19 1,5 56 25 61 50 24,5
2198.44.36.200 36 800 200 4 19 1,5 56 25 61 50 24,5
2198.44.36.250 36 1000 250 5 19 1,5 56 25 61 50 24,5
2198.44.36.300 36 1200 300 6 19 1,5 56 25 61 50 24,5
2198.44.36.400 36 1600 400 8 19 1,5 56 25 61 50 24,5
2198.44.36.500 36 2000 500 10 19 1,5 56 25 61 50 24,5
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http://www.de.shop.fibro.com/de/2198-44-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2198-44-w%C3%A4lzleiste-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj03%2F2198_44.prj&cwid=3882



