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Änderungen vorbehalten

SPEZIAL-SCHRAUBENDRUCKFEDER, 3XLF, KENNFARBE WEISS

Beschreibung:
Die Durchmesser sind vergleichbar mit der Spezial-Schraubendruckfe-
dern DIN ISO 10243. Der speziell flach gewickelte Drahtquerschnitt bringt 
eine Verkleinerung des mittleren Windungsdurchmessers bei gleichblei-
bendem Windungsverhältnis verglichen mit einer hochkant gewickelten 
Feder. Dies hat zur Folge, dass man bei den Spezial-Schraubendruckfe-
dern, 3XLF eine 6 mal größere Anfangsfederkraft als bei der Spezi-
al-Schraubendruckfeder DIN ISO 10243 Kennfarbe "Gelb" hat.
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Hülsendurchmesser

Dorndurchmesser

Länge der unbelasteten Feder

Blocklänge der Feder
(Windung aneinander)

Federkraft in N

Federweg

Federrate in N/mm

Bestell-Nummer Dh Dd L0 R s1 SV1 SA1 F1 Sn Fn

241.19.16.020 16 6,3 20 1.818 2,2 1 1,2 3.999,6 3 5.454
241.19.16.035 16 6,3 35 1.000 4 1,75 2,25 4.000 5,5 5.500
241.19.16.050 16 6,3 50 615 6,5 2,5 4 3.997,5 8 4.920
241.19.16.075 16 6,3 75 400 10 3,75 6,25 4.000 12,5 5.000
241.19.16.100 16 6,3 100 286 14 5 9 4.004 16,3 4.661,8
241.19.19.025 19 8 25 2.400 2,5 1,25 1,25 6.000 3,4 8.160
241.19.19.040 19 8 40 1.333 4,5 2 2,5 5.998,5 5,9 7.864,7
241.19.19.050 19 8 50 1.000 6 2,5 3,5 6.000 7,8 7.800
241.19.19.075 19 8 75 600 10 3,75 6,25 6.000 12,4 7.440
241.19.19.100 19 8 100 429 14 5 9 6.006 16,5 7.078,5
241.19.25.030 25 10 30 4.800 2,5 1,5 1 12.000 3 14.400
241.19.25.050 25 10 50 2.400 5 2,5 2,5 12.000 5,9 14.160
241.19.25.075 25 10 75 1.500 8 3,75 4,25 12.000 9,5 14.250
241.19.25.100 25 10 100 1.000 12 5 7 12.000 14,7 14.700
241.19.25.125 25 10 125 857 14 6,25 7,75 11.998 16,9 14.483,3
241.19.32.035 32 12,5 35 6.667 3 1,75 1,25 20.001 3,7 24.667,9
241.19.32.050 32 12,5 50 3.636 5,5 2,5 3 19.998 6,3 22.906,8
241.19.32.075 32 12,5 75 2.222 9 3,75 5,25 19.998 11,3 25.108,6
241.19.32.100 32 12,5 100 1.538 13 5 8 19.994 17,9 27.530,2
241.19.32.125 32 12,5 125 1.250 16 6,25 9,75 20.000 18,3 22.875
241.19.32.150 32 12,5 150 1.053 19 7,5 11,5 20.007 21,7 22.850,1
241.19.38.040 38 16 40 7.143 3,5 2 1,5 25.000,5 4,5 32.143,5
241.19.38.050 38 16 50 5.000 5 2,5 2,5 25.000 5,9 29.500
241.19.38.075 38 16 75 2.778 9 3,75 5,25 25.002 10,4 28.891,2
241.19.38.100 38 16 100 1.923 13 5 8 24.999 15 28.845
241.19.38.150 38 16 150 1.316 19 7,5 11,5 25.004 22,4 29.478,4
241.19.38.200 38 16 200 926 27 10 17 25.002 29,9 27.687,4

241.19.
      

Spezial-Schraubendruckfeder, 3XLF, Kennfarbe Weiß

https://www.de.shop.fibro.com/de/241-19-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/?info=fibro%252Fnormalien%252Ff%252Ff01%252Ff01_02%252F241_19.prj#!prjpathinfo=fibro/normalien/f/f01/f01_02/241_19.prj



