
F133sous réserve de modifications

DISPOSITIF DE LEVAGE UNIVERSEL, SELON LA NORME BMW

27

11
55

40

ø55

10

+1d +1,5

1s

ø40

2

B

B

A

A

B-B

14

25

ø6
H

7

33

30
,5

l ±0,1

2478.20.15.40. A-A

14

Course de travails

Commander séparément:
2478.20.15.23.
Barre de guidage
pour dispositif de levage

Commander séparément:
2478.20.15.24.
Douilles de réception

Pièce d'arrêt

Bagues de centrage

Bague de guidage

Ressort à gaz
+1

Dispositiv
de levage

Matière:
Acier

Exécution:
Dispositif de levage universel, composé de:
● Dispositif de levage
● Bride de fixation
● Bagues de centrage
● Bague de guidage
● Ressort à gaz 2482.74.00090. ou 2480.21.00200.
● Vis à tête cylindrique selon ISO 4762
  M6⊗25 (1x), M8⊗25 (2x), M10⊗20 (2x)

Remarque:
Commander séparément (voir exemple de montage)
● 2478.20.15.23. : Barre de guidage pour dispositif de levage
● 2478.20.15.24. : Douille de support
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Commander 
séparément:
2478.20.12.23 
Barre de guidage 
pour dispositif 
de levage

Commander 
séparément:
2478.20.15.24.
Douilles de support

Exemple de montage

N° de commande d2 l sCourse de travail s1 Ressort à gaz
2478.20.15.40.14.009 19 64 9 25 2482.74.00090.010.2
2478.20.15.40.24.009 25 64 9 25 2480.21.00200.010
2478.20.15.40.14.14 19 68,5 13,5 29,5 2482.74.00090.015.2
2478.20.15.40.24.14 25 68,5 13,5 29,5 2480.21.00200.015
2478.20.15.40.14.23 19 77,5 22,5 38,5 2482.74.00090.025.2
2478.20.15.40.24.23 25 77,5 22,5 38,5 2480.21.00200.025
2478.20.15.40.14.034 19 89 34 50 2482.74.00090.038.2
2478.20.15.40.24.034 25 89 34 50 2480.21.00200.038
2478.20.15.40.14.040 19 100 40 56 2482.74.00090.050.2
2478.20.15.40.24.040 25 100 40 56 2480.21.00200.050
2478.20.15.40.14.045 19 100 45 61 2482.74.00090.050.2
2478.20.15.40.24.045 25 100 45 61 2480.21.00200.050
2478.20.15.40.14.050 19 113,5 50 66 2482.74.00090.063.2
2478.20.15.40.24.050 25 113,5 50 66 2480.21.00200.063
2478.20.15.40.14.054 19 113,5 54 70 2482.74.00090.063.2
2478.20.15.40.24.054 25 113,5 54 70 2480.21.00200.063
2478.20.15.40.14.59 19 113,5 58,5 74,5 2482.74.00090.063.2
2478.20.15.40.24.59 25 113,5 58,5 74,5 2480.21.00200.063
2478.20.15.40.14.065 19 130 65 81 2482.74.00090.080.2
2478.20.15.40.24.065 25 130 65 81 2480.21.00200.080
2478.20.15.40.14.070 19 130 70 86 2482.74.00090.080.2
2478.20.15.40.24.070 25 130 70 86 2480.21.00200.080

N° de commande d2 l sCourse de travail s1 Ressort à gaz
2478.20.15.40.14.075 19 130 75 91 2482.74.00090.080.2
2478.20.15.40.24.075 25 130 75 91 2480.21.00200.080
2478.20.15.40.14.080 19 150 80 96 2482.74.00090.100.2
2478.20.15.40.24.080 25 150 80 96 2480.21.00200.100
2478.20.15.40.14.085 19 150 85 101 2482.74.00090.100.2
2478.20.15.40.24.085 25 150 85 101 2480.21.00200.100
2478.20.15.40.14.090 19 150 90 106 2482.74.00090.100.2
2478.20.15.40.24.090 25 150 90 106 2480.21.00200.100
2478.20.15.40.14.095 19 150 95 111 2482.74.00090.100.2
2478.20.15.40.24.095 25 150 95 111 2480.21.00200.100
2478.20.15.40.14.100 19 175 100 116 2482.74.00090.125.2
2478.20.15.40.24.100 25 175 100 116 2480.21.00200.125
2478.20.15.40.14.105 19 175 105 121 2482.74.00090.125.2
2478.20.15.40.24.105 25 175 105 121 2480.21.00200.125
2478.20.15.40.14.110 19 175 110 126 2482.74.00090.125.2
2478.20.15.40.24.110 25 175 110 126 2480.21.00200.125
2478.20.15.40.14.115 19 175 115 131 2482.74.00090.125.2
2478.20.15.40.24.115 25 175 115 131 2480.21.00200.125
2478.20.15.40.14.120 19 175 120 136 2482.74.00090.125.2
2478.20.15.40.24.120 25 175 120 136 2480.21.00200.125

2478.20.15.40.
      

Dispositif de levage universel, selon la norme BMW

https://www.de.shop.fibro.com/fr/2478-20-15-40-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2478-20-15-40-universelle-hochhebereinheit-nach-bmw-norm-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Ff%2Ff11%2Ff11_04%2F2478_20_15_40_asmtab.prj&cwid=3556



