
F133Degisimlere tabiidir

UNİVERSAL ÇIKARICI ÜNİTESİ, BMW STANDARTLARINDA

27

11
55

40

ø55

10

+1d +1,5

1s

ø40

2

B

B

A

A

B-B

14

25

ø6
H

7

33

30
,5

l ±0,1

2478.20.15.40. A-A

14

çalışma stroğus

Ayrı sipariş edilir:
2478.20.15.23.
Çıkarıcı ray

Ayrı sipariş edilir:
2478.20.15.24.
Koruyucu

Sıkma
pabucu

Merkezleme ringi

Çıkarıcı

Burç

Gazlı yay
+1

Malzeme:
Çelik

Yürütme:
Universal Çıkarıcı ünitesi bir şeyden oluşmak:
● Çıkarıcı
● Sıkma pabucu
● Merkezleme ringleri
● Burç
● Gazlı yay 2482.74.00090. yada 2480.21.00200.
● ISO 4762 standardında vida
  M6⊗25 (1x), M8⊗25 (2x), M10⊗20 (2x)

Not:
Ayrı sipariş edilir (bknz: Montaj örneği)
● 2478.20.15.23.: Çıkarıcı ray
● 2478.20.15.24.: Koruyucu
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Ayrı sipariş edilir:
2478.20.15.23. 
Çıkarıcı ray

Ayrı sipariş edilir: 
2478.20.15.24. 
Koruyucu

Montaj Örnegi

Sipariş No. d2 l sçalışma stroğu s1 Gazlı yay
2478.20.15.40.14.009 19 64 9 25 2482.74.00090.010.2
2478.20.15.40.24.009 25 64 9 25 2480.21.00200.010
2478.20.15.40.14.14 19 68,5 13,5 29,5 2482.74.00090.015.2
2478.20.15.40.24.14 25 68,5 13,5 29,5 2480.21.00200.015
2478.20.15.40.14.23 19 77,5 22,5 38,5 2482.74.00090.025.2
2478.20.15.40.24.23 25 77,5 22,5 38,5 2480.21.00200.025
2478.20.15.40.14.034 19 89 34 50 2482.74.00090.038.2
2478.20.15.40.24.034 25 89 34 50 2480.21.00200.038
2478.20.15.40.14.040 19 100 40 56 2482.74.00090.050.2
2478.20.15.40.24.040 25 100 40 56 2480.21.00200.050
2478.20.15.40.14.045 19 100 45 61 2482.74.00090.050.2
2478.20.15.40.24.045 25 100 45 61 2480.21.00200.050
2478.20.15.40.14.050 19 113,5 50 66 2482.74.00090.063.2
2478.20.15.40.24.050 25 113,5 50 66 2480.21.00200.063
2478.20.15.40.14.054 19 113,5 54 70 2482.74.00090.063.2
2478.20.15.40.24.054 25 113,5 54 70 2480.21.00200.063
2478.20.15.40.14.59 19 113,5 58,5 74,5 2482.74.00090.063.2
2478.20.15.40.24.59 25 113,5 58,5 74,5 2480.21.00200.063
2478.20.15.40.14.065 19 130 65 81 2482.74.00090.080.2
2478.20.15.40.24.065 25 130 65 81 2480.21.00200.080
2478.20.15.40.14.070 19 130 70 86 2482.74.00090.080.2
2478.20.15.40.24.070 25 130 70 86 2480.21.00200.080

Sipariş No. d2 l sçalışma stroğu s1 Gazlı yay
2478.20.15.40.14.075 19 130 75 91 2482.74.00090.080.2
2478.20.15.40.24.075 25 130 75 91 2480.21.00200.080
2478.20.15.40.14.080 19 150 80 96 2482.74.00090.100.2
2478.20.15.40.24.080 25 150 80 96 2480.21.00200.100
2478.20.15.40.14.085 19 150 85 101 2482.74.00090.100.2
2478.20.15.40.24.085 25 150 85 101 2480.21.00200.100
2478.20.15.40.14.090 19 150 90 106 2482.74.00090.100.2
2478.20.15.40.24.090 25 150 90 106 2480.21.00200.100
2478.20.15.40.14.095 19 150 95 111 2482.74.00090.100.2
2478.20.15.40.24.095 25 150 95 111 2480.21.00200.100
2478.20.15.40.14.100 19 175 100 116 2482.74.00090.125.2
2478.20.15.40.24.100 25 175 100 116 2480.21.00200.125
2478.20.15.40.14.105 19 175 105 121 2482.74.00090.125.2
2478.20.15.40.24.105 25 175 105 121 2480.21.00200.125
2478.20.15.40.14.110 19 175 110 126 2482.74.00090.125.2
2478.20.15.40.24.110 25 175 110 126 2480.21.00200.125
2478.20.15.40.14.115 19 175 115 131 2482.74.00090.125.2
2478.20.15.40.24.115 25 175 115 131 2480.21.00200.125
2478.20.15.40.14.120 19 175 120 136 2482.74.00090.125.2
2478.20.15.40.24.120 25 175 120 136 2480.21.00200.125

2478.20.15.40.
      

Universal Çıkarıcı ünitesi, BMW Standartlarında

https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2478-20-15-40-universelle-hochhebereinheit-nach-bmw-norm-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Ff%2Ff11%2Ff11_04%2F2478_20_15_40_asmtab.prj&cwid=3556



