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MEMBRANDRUCKSCHALTER, DIGITAL
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Steckerbelegung:
M12x1, 4-polig

OUT1 - Schaltausgang, IO-LINK
OUT2 - Schaltausgang, Farbkennzeichnung
 nach DIN EN 60947-5-2

Technische Daten:

Produktmerkmale:      Anzahl der digitalen Ausgänge 2
Ausgangssignal  Schaltsignal; IO-LINK; (konfigurierbar) Ausgangsfunktion Schließer/Öffner; (parametrierbar)
Messbereich  400 bar    Max. Spannungsabfall
Anschlussgewinde   G1/4    Schaltausgang DC 2,5 V     
      Kurzschlussschutz  ja
Einsatzbereich:      Umgebungsbedingungen:
Medien  flüssige und gasförmige Medien Schutzart   IP 65; IP 67
Mediumtemperatur  -25 … 80°C    Zulassungen/Prüfungen:
Min. Berstdruck   1700 bar    EMW   DIN EN 61000-6-2
Druckfestigkeit  800 bar       DIN EN 61000-6-3
Elektrische Daten:      Mechanische Daten:
Betriebsspannung   18 … 30 V DC;    Werkstoffe  1.4542 (Edelstahl)  
  (nach EN 50178 SELV/PELV)  Anzugsdrehmoment  25 … 35 Nm
Stromaufnahme  < 35 mA    
Schutzklasse  III    Anzeigen/Bedienelemente:
Verpolungsschutz  ja    Anzeige Anzeigeeinheit 3x LED, grün (bar, psi, MPa)
Bereitsschaftsverzögerungszeit 0,3 s     Schaltzustand 2x LED, gelb
Ausgänge:       Messwerte alphanumerische Anzeige, rot / 
Ausgangssignal  Schaltsignal; IO-LINK; (konfigurierbar)    grün 4-stellig
Elektrische Ausführung PNP/NPN     

Beschreibung:
Der Membrandruckschalter, digital 2480.00.45.04 verfügt über eine alphanumerische Anzeige 4-stellig und zwei programmierbare Schaltausgänge.
Der Membrandruckschalter arbeitet in einem Druckbereich bis 400 bar und überzeugt mit einer hohen Überlastfestigkeit. Durch die hohe Schutzart IP65/
IP67 und Wartungsfreiheit ist ein störungsfreier und sicherer Betrieb gewährleistet. Der Membrandruckschalter, digital mit Stickstoffanschluss G 1/4 A und 
M12-Steckverbindung ist die optimale Lösung in Hydraulik- und Pneumatikanwendungen.

Vorteile:
▬ Zwei Schaltausgänge, davon einer mit 

IO-Link-Kommunikationsschnittstelle

▬ Rot-Grün-Wechselanzeige zur eindeutigen Markierung von Gut-Bereichen

▬ 4-stellige Digitalanzeige

▬ Optimal ausrichtbar durch Verdrehbarkeit des Gehäuses um 345°

▬ Schaltrichtung der Schaltausgänge einstellbar (Öffner- oder 
Schließerfunktion)

▬ Wertanzeige wahlweise in bar, psi oder MPa oder frei skalierbar z.B. Kraft

▬ Einfache Handhabung durch Tastenprogrammierung

▬ Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung

Hinweis:

2191.00.12.04.030 Verbindungskabel, gerade 
3m lang separat bestellen.




