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Zastrzega sie mozliwosc zmian

Presostat

2480.00.45.01
2480.00.45.02

Złaczka

2480.00.24.02

Przewody cisnieniowe

2480.00.23. ...

Złaczka

2480.00.24.01

Adapter

2480.00.45.10

Przyłacze zaworu
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Przyłacze zaworuPrzyłacze Presostatu

Przyłacze weza cisnieniowego
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PRESOSTAT MEMBRANOWY
ADAPTER DO PRESOSTATU MEMBRANOWEGO
ZŁĄCZKA Z GWINTEM GE-G1/4-G1/8

Przyklady zabudowy: Opis:

Adaptera 2480.00.45.10 w połączeniu z preso-
statem membranowym 2480.00.45.01 lub 
2480.00.45.02 monitorem napełnienia zbior-
nika działa jak armatura kontrolna 
2480.00.30.02. 
Jak tylko ciśnienie napełniania spadnie poniżej 
pewnego poziomu, ciśnienie membrany
wyłączy sygnał lub wyłączy maszynę.

2480.00.45.01
2480.00.45.02

Dane techniczne
Presostat membranowy

2480.00.45.01
Zakresy konfiguracji  20-250 bar
Tolerancja ±5.0 bar
Zawór bezpieczeństwa  350 bar
maks. napięcie  250 V
2480.00.45.02
Zakresy konfiguracji  10-80 bar
Tolerancja ±1.6 bar
Zawór bezpieczeństwa  350 bar
maks. napięcie  250 V

Uwaga:
W celu indywidualnego monitorowania patrz 
schemat elektryczny adaptera 2480.00.45.10 
presostatu membranowego

2480.00.45.00.01.18.14

Złączka z gwintem GE - G 1/8 - G 1/4 do arma-
tury kontrolno-pomiarowej posiadającej przy-
łącze z gwintem G 1/8
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2480.00.45.10

https://www.de.shop.fibro.com/pl/2480-00-45-01_02
https://www.de.shop.fibro.com/pl/2480-00-45-10
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/f/f12/f12_15/f12_15_03/2480-00-45-01.prj
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/f/f12/f12_15/f12_15_03/2480-00-45-10.prj



