
F409Änderungen vorbehalten

HANDSCHLAUCHPRESSE, ELEKTRISCH (AKKUBETRIEBEN)
SCHLAUCHSCHERE

2480.00.54.20 Handschlauchpresse, elektrisch 
(akkubetrieben)

Handschlauchpresse, elektrisch (akkubetrieben) 

für Schlauchnennweite DN2

Beschreibung:
Die FIBRO Handschlauchpresse, elektrisch 2480.00.54.20 ist für die 
Verpressung folgender Schlauchverbundsysteme geeignet:
- Minimess-System 2480.00.23.
- Verbundsystem, 24°-Konus-Mikro 2480.00.27.01.

Durch den elektrisch-hydraulischen (akkubetriebenen) Antrieb der Hand-
schlauchpresse wird eine einfache und schnelle Schlauchkonfektionie-
rung direkt am Werkzeug ermöglicht. Die exakte Presskraft ist durch eine 
Presskraftüberwachung gewährleistet und durch ein akustisches Signal 
überwacht. Die Handschlauchpresse, elektrisch, zeichnet sich durch ihre 
sehr kurze Verpresszeit aus. 

Im Lieferumfang enthalten sind Handschlauchpresse, elektrisch (akkube-
trieben), Pressbackenkopf, Akku, Ladegerät und Koffer.

2480.00.54.03

Schlauchschere

Folgende Pressarmaturen und Schläuche sind bestellbar:
für das Minimess-System
2480.00.23.00. Schlauch 630 bar geprickt, DN2 *
2480.00.23.01.V Schraubanschluss, gerade verpackt, DN2 - 1215
2480.00.23.01.V.025 Schraubanschluss, gerade verpackt, 

DN2 - 1215/ 25 Stck
2480.00.23.01.V.050 Schraubanschluss, gerade verpackt, 

DN2 - 1215/ 50 Stck
2480.00.23.01.V.100 Schraubanschluss, gerade verpackt, 

DN2 - 1215/ 100 Stck
2480.00.23.02.V Schraubanschluss, 90° verpackt, DN2 - 1215
2480.00.23.02.V.025 Schraubanschluss, 90° verpackt, DN2 - 1215/ 25 Stck
2480.00.23.02.V.050 Schraubanschluss, 90° verpackt, DN2 - 1215/ 50 Stck
2480.00.23.02.V.100 Schraubanschluss, 

90° verpackt, DN2 - 1215/ 100 Stck

für das Verbundsystem, 24°-Konus-Mikro 
2480.00.23.00. Schlauch 630 bar geprickt, DN2 *
2480.00.27.01.V Schraubanschluss, gerade verpackt
2480.00.27.01.V.025 Schraubanschluss, gerade verpackt/ 25 Stck
2480.00.27.01.V.050 Schraubanschluss, gerade verpackt/ 50 Stck
2480.00.27.01.V.100 Schraubanschluss, gerade verpackt/ 100 Stck

* Schlauchlängen in 1 m Abstufung bestellen, z. B.: 
Bestellbeispiel für einen Schlauch DN2, 
10 m lang = 2480.00.23.00.0010

Technische Daten:
Presskraft [kN/t] 15 / 1,5
Anzahl Pressungen ca. 150 bei 1,5 Ah
Pressbackenkopf ca. 350° drehbar
Antrieb akkubetrieben
Spannung [V] 18
Leistung [Ah] 1.5
Akkuladezeit 15
Abmessung (lxbxh) 377x75x116
Gewicht [kg] 2.3

https://www.de.shop.fibro.com/de/2480-00-54-20
https://www.de.shop.fibro.com/de/2480-00-54-03
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/f/f12/f12_16/2480_00_54_20.prj
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/f/f12/f12_15/f12_15_07/2480_00_54_03.prj



