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2668.2.

Zmeny vyhrazeny

ACCU-LOCK UPÍNACÍ VLOŽKY PRO RYCHLOVÝMĚNNÉ STŘIŽNÍKY 
PRO LEHKÉ ZATÍŽENÍ

Upozornění:
Použít nástroj pro uvolnění kuličky 2666.05.02, přímý
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Upínací deska, 
pro rychlovýměnné 
střižníky

tlacná deska

od Ø 25

do Ø 32

Příklad montáže

2668.2.
      

ACCU-LOCK upínací vložky pro rychlovýměnné střižníky pro lehké zatížení

Objednací číslo d2 d3 d4 l1 a b c d e
2668.2.06 6 12 14,6 25,7 6 6,5 12.013 15 25,7
2668.2.10 10 14 16,6 25,7 10 9 14.013 17 25,7
2668.2.13 13 14 16,6 25,7 13 10,5 14.013 17 25,7
2668.2.16 16 14 16,6 25,7 16 12 14.013 17 25,7
2668.2.20 20 16 18,6 25,7 20 14 16.013 19 25,7
2668.2.25 25 16 18,6 25,7 25 16,5 16.013 19 25,7
2668.2.32 32 16 18,6 25,7 32 20 16.013 19 25,7
2668.2.38 38 16 18,6 25,7 38 23 16.013 19 25,7

https://www.de.shop.fibro.com/cs/2668-2-
http://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2668-2-16-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fe%2Fe09%2Fe09_04%2F2668_2.prj&cwid=2206



