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2668.2.

Zastrzega sie mozliwosc zmian

WKŁADKA SYSTEMU SZYBKOWYMIENNEGO ACCU-LOCK WERSJA 
DO NISKICH OBCIĄŻEŃ

Uwaga:
Stosować narzędzie wyzwalające kulkę 2666.05.02 o kształcie prostym.
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Przyklad zabudowy

2668.2.
      

Wkładka systemu szybkowymiennego ACCU-LOCK wersja do niskich obciążeń

Numer katalogowy d2 d3 d4 l1 a b c d e
2668.2.06 6 12 14,6 25,7 6 6,5 12.013 15 25,7
2668.2.10 10 14 16,6 25,7 10 9 14.013 17 25,7
2668.2.13 13 14 16,6 25,7 13 10,5 14.013 17 25,7
2668.2.16 16 14 16,6 25,7 16 12 14.013 17 25,7
2668.2.20 20 16 18,6 25,7 20 14 16.013 19 25,7
2668.2.25 25 16 18,6 25,7 25 16,5 16.013 19 25,7
2668.2.32 32 16 18,6 25,7 32 20 16.013 19 25,7
2668.2.38 38 16 18,6 25,7 38 23 16.013 19 25,7

https://www.de.shop.fibro.com/pl/2668-2-
http://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2668-2-16-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fe%2Fe09%2Fe09_04%2F2668_2.prj&cwid=2206



