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...E4.80
vollstegig 

...H4.80
halbstegig 

...R4.80
geschlossen 

E4.1 Serie E4.80 Lieferprogramm
Stabil durch "Hintergriff", sehr große Innenhöhe

Weitere Informationen www.igus.de/E4.80

Art. Nr.
e-ketten® / e-rohre

Art. Nr.
e-ketten® / e-rohre

e-ketten® | Serie E4.80 vollstegig (Stege im Innen- und Außenradius herausnehmbar)

e-ketten® | Serie H4.80 halbstegig (Stege im Innen- und Außenradius herausnehmbar)

e-rohre | Serie R4.80 geschlossen (Deckel im Außenradius einseitig aufklappbar)

Lieferbare Biegeradien R [mm] 150* | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 1000

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (R) ergänzen z.B.

E4.80.30.300.0 = vollstegige e-kette®, Innenbreite Bi 300 mm, Radius R 300 mm, Farbe schwarz

H4.80.30.300.0 = halbstegige e-kette®, Innenbreite Bi 300 mm, Radius R 300 mm, Farbe schwarz

R4.80.30.300.0 = geschlossenes e-rohr, Innenbreite Bi 300 mm, Radius R 300 mm, Farbe schwarz

*Radius nicht für e-rohre verfügbar 1) als ESD/ATEX-Version ab Lager verfügbar

ESD/ATEX e-ketten® - Serie E4.80 einige Breiten ab Lager lieferbar. Lieferzeit 24h oder heute!

Innenbreiten Bi 75 - 300, Radien R 200 - 300. Komplettes Lieferprogramm www.igus.de/ESD
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CL = Versatz Festpunkt 
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Mitnehmer Festpunkt

Führungsrinne ohne GleitschieneFührungsrinne mit Gleitschiene

Gesamtlänge Führungsrinne

Gleitende Anwendungen | Für lange Verfahrwege ab 12 m bis max. 400 m

Hinweis: Wir empfehlen die Projektierung einer derartigen Anlage von unseren Technikern ausführen zu lassen.

Bei Verfahrwegen zwischen 10 und 12 m empfehlen wir eine e-kette® mit größerer freitragender Länge. Kettenlänge S/
2 
+ K

2

E4.1 Serie E4.80 Einbaumaße

Freitragende Länge FL
G

/ FL
B

[m]
Verfahrweg S [m]

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: H
F

= H + 60 mm (bei 3,0 kg/m Zusatzlast)

Mitnehmer

Festpunkt

Freitragende Anwendungen | Kurze Verfahrwege

Innenhöhe 80 mm

Teilung 111 mm/Glied

Glieder/m 9 (999 mm)

Kettenlänge S/
2 
+ K

*Radius nicht für e-rohre verfügbar

*Radius nicht für e-rohre verfügbar

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49 2203 9649-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de


